Fi  tehnic

Senzori de temperatur (Pt1000)
ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU
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- Senzoride platin ,1000 la0°C

To isenzorii de temperatur suntcu?2 re itoate
conexiunile sunt interschimbabile.

Senzorul de suprafa de tip ESM-11
contact elastic de suprafa pentrua
bun transfer de ¢ Idur pe conducte
dimensiunile.

Senzorul de suprafa con ine un ele

are un
asigura un
le de toate

ment din

platin cu caracteristici conforme cu norma EN
60751.
Modul de comand Senzori de temperatur
Tip Destina ie Nr. cod
ESMT Senzor de temperatur exterioar 084N1012
ESM-10 Senzor de camer 087B1164
ESM-11 Senzor de suprafa 087B1165
ESMB-12 Senzor universal 08781184
ESMC Senzor de suprafa 087N0011
ESMU-100 Senzor de imersie, 100 mm, cupru 087B1180
ESMU-250 Senzor de imersie, 250 mm, cupru 087B1181
ESMU-100 Senzor de imersie, 100 mm, o el inoxidabil 087B1182
ESMU-250 Senzor de imersie, 250 mm, o el inoxidabil 087B1183
Accesorii i piese de schimb

Tip Descriere Nr. cod
Teac Imersie 100 mm, o el inoxidabil, pentru ESMU-100, Cu (87B1180) 087B1190
Teac Imersie 250 mm, o el inoxidabil, pentru ESMU-250, Cu (87B1181) 08781191
Teac Imersie 100 mm, o el inoxidabil, pentru ESMB-12, (87B1184) 087B1192
Teac Imersie 250 mm, o el inoxidabil, pentru ESMB-12, (87B1184) 087B1193
Past conductoare de c Idur 3,5cm? 041E0110
Coliere de plastic pentru ESM-11 (25 buc) 087B1167
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Senzori de temperatur ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU

Date tehnice, generalit

Date speci ce

To i senzorii de temperatur con in un element Pt 1000. Instruc iunile sunt livrate odat cu

achizi ionarea produsului.

Tip Domeniu de temperatur Grad de protec ie Constant de timp PN
ESMT -501a50°C IP 54 15 min -
ESM-10 -301a50°C IP 54 8 min -
ESM-11 0la100°C IP 32 3s -
ESMB-12 0la100°C IP 54 20s -
ESMC 0la100°C IP 54 10s -
ESMU-100/-250 01a140°C IP 54 2s(nap ) 25
7s( naer)
Teac 0la180°C - Vezi Date speci ce 25
Ambalare
Inveli : ABS
ESMT Soclu: policarbonat (PC) XX
Inveli : ABS
ESM-10 Soclu: ABS X
Inveli : ABS
ESM-11 Soclu: policarbonat (PC) XX
: .ncapsulare: 18/8 o el inoxidabil
ESMB-12 Cablu: 2,5m, PVC, 2 x 0,34 mm? X
Materiale . . .
.ncapsulare: Partea sup.: Nyrol, partea inf.: Ni acoperit
ESMC cuCu X
Cablu: 2m,PVC,2x0,2 mm?
Tub icorp: AlSI 316
ESMU-100/-250 Muf de conexiune:  poliamid (PA) X
ESMU-100/-250 | Tub: Cupru (Cu)
C Corp: Alam X
u Muf deconexiune:  poliamid (PA)
Teac Tub i corp: AlISI 316
ESMT Bloc terminal pentru 2 re n zona inferioar
ESM-10 Bloc terminal pentru 2 re n zonainferioar
Racorduri ESM-11 Bloc terminal pentru 2 re nzona inferioar
electrice ESMB-12 Cablucu2 re(2X0,34 mm?)
ESMC Cablucu2 re (2X0,2 mm?)
ESMU -100/-250 Fi  conector, 2 terminale, intrare de cablu PG 9 livrat mpreun cu produsul
ESMT/ESM-10 Fixare pe perete cu uruburi (livrate cu produsul)
ESM-11/ESMC Inel de str ngere pentru conducte DN 15-65
Montaj ESMB-12 Pentru conducte sau suprafe e plate sau cu teac
ESMU-100/-250 G % A sau piuli (este livrat odat cu produsul)
Teac G1/2
X = Pung de polietilen (PE)

xx = Carton

Caracteristica senzorului

Referitor laEN, Clasa 2 B Deviere maxim 2K

Constanta de timp

32s(nap)
160s( naer)

20s( nap)
140s( naer)

ESMU (Cu) n teac

ESMB nteac
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